
Mocowanie na szynę 
CAFM-X4-H
Numer części: 8095158

  Podstawowy program produkcyjny
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Karta danych

Cecha Wartość

Szerokość 29 mm
Wysokość 4,2 mm
Długość 169 mm
Kształt Wersja X4

dla szyny montażowej
Klasa odporności na korozję CRC 2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania -40 ... 85 °C
Temperatura otoczenia -40 ... 85 °C
Waga produktu 38 g
Sposób montażu Wciśnij i obróć
Uwaga dotycząca materiałów Zgodne z RoHS
Materiał płyty adaptera Stal wysokostopowa, nierdzewna


