
extrator de tubos 
CQO-15
Código da peça: 175725
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Para conexões rápidas CQ.

Ficha técnica

Característica Valor

Tamanho da embalagem 1
Classe de resistência à corrosão KBK 2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria de alimentos Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente -25 ... 70 °C
Peso do produto 2 g
Conexão pneumática 1 para tubo/mangueira com diâmetro externo de 15 mm
Observações sobre material Conforme RoHS


