
flat cable 
KASI-1,5-Y-100
Código da peça: 18940
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para componentes de sistema AS-i
Volume do pedido 100 metros, amarelo

Ficha técnica

Característica Valor

Peso do produto 71 g
Faixa de tensão operacional c.c. <= 75 V
Faixa de tensão operacional c.a. <= 60 V
Carga admissível de corrente 3 A
Comprimento do cabo 100 m
Classe de proteção IP65

Com terminais vedados
Temperatura ambiente -40 ... 85 °C
Temperatura ambiente para instalação  móvel de cabos -25 ... 85 °C
Conformidade LABS VDMA24364-B2-L
Material da blindagem de cabo Composto de borracha
Cor do revestimento do cabo amarelo


