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Para válvulas sub-base MHA1-...-HC/TC

Ficha técnica

Característica Valor

Pressão de trabalho -0,9 ... 2 bar
Classe de resistência à corrosão KBK 2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente 0 ... 50 °C
Conexão pneumática 1 M3
Conexão pneumática 2 M3


