
fixação para perfil 
MUC-40
Código da peça: 531755

1 / 109/11/2023 – Sujeito a alterações – Festo SE & Co. KG

para atuadores sem haste DGC e DGCI.

Ficha técnica

Característica Valor

Dimensões 40
Posição de instalação Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK 2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto 345,78 g
Observações sobre material Conforme RoHS
Material das fixações Aço inoxidável fundido


