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Unidade de conservação, combinação de filtro, válvula reguladora de 
pressão e lubrificador, pressão inicial máxima 12 bar, filtro de 5 µm, 
com manômetro,  regulador com trava, copo de proteção plástica, 
dreno manual, sentido de vazão da esquerda para a direita.

Ficha técnica

Característica Valor

Meio operacional Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Gases inertes

Observação sobre meio operacional e do piloto Permite operação com lubrificação (necessária para operações 
subsequentes)

Conformidade LABS VDMA24364-B1/B2-L
Apropriado para indústria de alimentos Vide informações sobre materiais complementares
Classe de pureza do ar na saída Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Observações sobre material Conforme RoHS


