
base de conexão 
CPX-AB-2-M12-RK-IB
Código da peça: 534505
Produto a ser descontinuado
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só pode ser usado em combinação com o CPX-FB6.
Produto será descontinuado. Disponível até 2027. Produto alternativo 
no Support Portal..

Ficha técnica

Característica Valor

Protocolo Interbus
Dimensões L x C x A 48 mm x 85 mm x 24 mm
Peso do produto 140 g
Temperatura ambiente -5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento -20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar 95 %

não condensável
Classe de proteção IP65

IP67
Classe de resistência à corrosão KBK 1 – Resistência à corrosão baixa
Proteção contra contato direto e indireto Tensão muito baixa de proteção com desconexão segura (PELV)
Conformidade LABS VDMA24364-B2-L
Material do corpo reforçado com  PA
Interface fieldbus 2xM12x1, codificado em B


