
mordente adicional 
BUB-HGPT-63-
Código da peça: 537204

1 / 101/12/2010 – Sujeito a alterações – Festo AG & Co. KG

próprio para garra com ranhuras em T HGPT-...

Ficha técnica

Característica Valor

Dimensões 63
Posição de instalação Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK 2
Temperatura ambiente 5 ... 60 °C
Peso do produto por mordente 1.230 g
Tipo de fixação Com furo passante e bucha centralizadora
Observações sobre material Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, peça em bruto Liga de alumínio


