
módulo AS-i 
CACF-BT-AS
Código da peça: 567035
Produto a ser descontinuado

1 / 104/09/2020 – Sujeito a alterações – Festo AG & Co. KG

Produto será descontinuado. Disponível até 2021. Produto alternativo 
no Support Portal..

Ficha técnica

Característica Valor

Dimensões L x C x A 46 mm x diâmetro 19 mm
Indicadores de status LED verde tensão AS-i  > 26V

LED amarelo tensão AS-i  > 18,5V
Tensão operacional Tensão 30 V CC AS-i
Consumo de corrente 10 mA
Autorização C-Tick

c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento -25 ... 75 °C
Classe de proteção IP65
Temperatura ambiente 0 ... 55 °C
Interface Fieldbus, tecnologia de conexão Cabo chato AS-i / cabo redondo AS-i
Observações sobre material Contém substâncias com LABS

Conforme RoHS


