
resistência de frenagem 
CACR-LE2-6-W60
Código da peça: 8047913
Produto a ser descontinuado
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Absorve a energia que é retroalimentada no circuito intermediário 
durante a frenagem ou por excitação externa

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo 
no Support Portal..

Ficha técnica

Característica Valor

Dimensões 60
Posição de instalação Convecção livre

vertical
Horizontal

Performance com 35% tempo de ativação e 20°C 180 W
Potência nominal, resistência do freio 60 W
Valor de resistência 6 Ohm
Autorização c UL us - Recognized (OL)
Conformidade LABS VDMA24364-Zona III
Classe de proteção IP65
Temperatura ambiente 0 ... 50 °C
Peso do produto 140 g
Tipo de fixação com furo passante
Observações sobre material Conforme RoHS


