
kit de montagem 
OABM-MK-G3
Código da peça: 8065850

1 / 109/11/2023 – Sujeito a alterações – Festo SE & Co. KG

Ficha técnica

Característica Valor

Classe de resistência à corrosão KBK 2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo 3,3 Nm
Torque de aperto mínimo 0,3 Nm
Peso do produto 7 g
Tipo de fixação Clipes de fixação

na base manifold
aparafusável

Observações sobre material Conforme RoHS
Material das vedações NBR
Material do parafuso oco Liga de alumínio


