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Ficha técnica

Característica Valor

Dimensões 1200
2300

Posição de instalação Nos dois lados
Princípio construtivo Adaptador do atuador rotativo
Conexão de válvula conforme  norma VDI/VDE 3847-2
Pressão de operação Mpa 0 ... 0,9 MPa
Pressão de trabalho 0 ... 9 bar
Meio operacional Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:7:-]

Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto Não permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK 3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS VDMA24364-Zona III
Temperatura do meio -40 ... 80 °C
Temperatura ambiente -40 ... 80 °C
Peso do produto 3.140 g
Tipo de fixação com acessórios
Conexão pneumática Projeto da placa de conexão, ventilação
Conexão pneumática 1 G1/2
Conexão pneumática 3 G1/2
Observações sobre material Conforme RoHS
Material da proteção Liga de alumínio, semianodizado (20 µm)
Material das vedações EPDM

NBR
Material do corpo Liga de alumínio, semianodizado (20 µm)
Material dos parafusos Aço alta  liga, inoxidável


