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Ficha técnica

Característica Valor

Dimensões L x C x A 15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Conformidade LABS VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo montagem em parede 6 Nm
Peso do produto 57,9 g
Tipo de fixação da placa de conexão com furo passante
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14 für Cartridge 12 mm
Conexão de  escape de servopilotagem  82/84 für Cartridge 12 mm
Observações sobre material Conforme RoHS
Material das vedações NBR
Material do corpo reforçado com  PA
Material da luva Aço alta  liga, inoxidável
Material do fixador Aço alta  liga, inoxidável


