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Fisa tehnica
Caracteristica valoare

Identificarea cablului fara suport pentru eticheta
pozitie instalare Oricare
Conexiune electrica 1 Stecher drept, USB 2.0 tip A, 4 pini
Conexiune electrica 1, functie Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii stecher
Conexiune electrica 1, iesirea cablului Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare USB 2.0 tip B
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire 4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate 4
Conexiune electrica 2 Stecher drept, USB 2.0 tip B, 4 pini
Conexiune electrica 2, functie pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, design Unghiular
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii stecher
Conexiune electrica 2, iesirea cablului Drept
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare USB 2.0 Typ A
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire 4
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate 4
Lungimea cablului 1,8 m
Caracteristica cablu standard
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS VDMA24364-zona III
Indicatie material conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK 0 - Fara rezistenta la coroziune


