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pentru etansarea filetelor interioare marimea M8x1 ale racordurile 
rapide M8
Unitate de livrare 10 bucati

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

Greutate produs 5 g
Marimea legaturii 10
Tip de protectie IP65
Temperatura mediului -10 ... 50 °C
Conformitatea PWIS VDMA24364-B2-L
Indicatie material conform RoHS
Materialul carcasei ranforsat PA


