
Bloc de racordare 
CPX-AB-4-M12-8POL
Cod: 526178

1 / 109.11.2023 – supus modificarilor – Festo SE & Co. KG

pentru modulul electric CPX, pentru combinatie cilindru/ventil DNCV.

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

Greutate produs 65 g
Tip de protectie IP65

IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK 1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS VDMA24364-B2-L
Indicatie material conform RoHS
Materialul carcasei PA

PC
Conectare electrica 4x prize

8 pini
M12


