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combinatie filtru-regulator-lubrificator, presiunea de iesire maxima   
12 bar, filtru de 5 µm, cu manometru, buton reglare blocabil, pahar 
din material plastic cu protectie din plastic, purjare manuala a 
condensului, directie de curgere de la stanga la dreapta.

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

mediu de operare Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Gaze inerte

Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe Vedeti informatiile suplimentare despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Indicatie material conform RoHS


