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pentru montaj in baterie, cu filet G.

Reprezentare

Fisa tehnica
Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica valoare

Functie de exhaustare a aerului droselizabil
tip de actionare pneumatic
pozitie instalare Oricare
Actionare manuala auxiliara fara
Structura constructiva Scaunul  pistonului
Tip de revenire arcuri mecanice
Tip de comanda direct
Alimentare cu aer a pilotului intern
directie de curgere nu este reversibil
functie ventil 2/2
presiune de operare 2 ... 20 bar
Debit nominal 25.000 ... 42.000 l/min
mediu de operare Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK 2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie -10 ... 60 °C
Temperatura mediului -10 ... 60 °C
Greutate produs 3.600 g
tip fixare montare in linie

cu accesorii
la alegere:

Materialul etansarilor NBR
Materialul carcasei Aluminiu turnat sub presiune


