
Placa de alimentare 
VMPAF-FB-SP-V
Cod: 545349
Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie
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Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 
2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

Latime 21 mm
pozitie instalare Oricare
Tensiune nominala de operare DC 24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii +/- 25 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK 1 - Rezistenta redusa la coroziune
Tip de protectie IP65
Temperatura mediului -5 ... 50 °C
Conectare electrica M18

3 pini
Indicatie material conform RoHS
Material supply plate Aluminiu turnat sub presiune


