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versiune din metal.

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

Deschidere  nominala 7 mm
pozitie instalare Oricare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura 0 ... 10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK 1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs 28 g
Conexiune pneumatica 1 pentru stut cu diametrul interior de 9 mm cu piulita
Conexiune pneumatica 2 pentru stut cu diametrul interior de 3 mm cu piulita
Materialul carcasei Aliaj de aluminiu forjat


