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constand din actionarea pneumatica oscilanta DAPS, combinata 
cu un ventil cu sfera 2/2 VAPB in varianta inox.

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

structura constructiva ventil cu sfera cu 2 cai
actionare oscilanta

tip de actionare electric
pneumatic

pozitie instalare oricare
tip fixare montare in linie
conectare armatura Rp3
afisarea pozitiei de comutare Sens canal = sens de curgere
diametru nominal DN 80
presiune de operare 5 ... 8,4 bar
Presiune operare actionare vana cu sfera 1 ... 8,4 bar
presiune nominala ventil 63
Medium Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-]

Inert gases
Water
Neutral fluids

temperatura mediului -10 ... 200 °C
-20 ... 80 °C

indicatie material contine substante cu LABS
aprobare pentru domeniul alimentar nu
greutate produs 18.100 g
clasa de rezistenta la coroziune KBK 3


