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pentru senzor de presiune SPAB.

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

racord electric Priza dreapta / cablu
forma patrata / capete deschise
cu 4 poli / cu 4 fire

structura cablului 4 x 0,25 mm²
diametrul cablului 3,7 mm
lungimea cablului 5 m
indicatie material conform RoHS
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu PVC


