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pentru bariere luminoasa tip furca SOOF

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

Model pentru fanta in coada de randunica
Temperatura mediului -10 ... 60 °C
tip fixare cu orificiu
Cuplu de strangere maxim 3 Nm
Greutate produs 10 g
Materialul carcasei Aliaj de aluminiu forjat
Clasa de rezistenta la coroziune KBK 0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS VDMA24364-B2-L


