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Fisa tehnica
Caracteristica valoare

bazat pe norme EN 61076-2-101
EN 61076-2-104

Structura constructiva Distribuitor tip Y fara cablu
Tip de distribuitor 2 la 1
Identificarea cablului fara suport pentru eticheta
tip fixare cu orificii pentru surub M2

cu accesorii
Greutate produs 20 g
Conexiune electrica 1, functie pe partea de comanda
Conexiune electrica 1, design rotund
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii stecher
Conexiune electrica 1, iesirea cablului Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire 4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate 4
Conexiune electrica 2, functie Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 2, design rotund
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii 2x priza
Conexiune electrica 2, iesirea cablului Drept
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare M8x1, codificare tip A conform EN 61076-2-104
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire 3
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate 3
Domeniul tensiunilor de operare DC 0 ... 30 V
Domeniul tensiunilor de operare AC 0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C 3 A
Rezistenta la tensiune 0,8 kV
Tip de protectie IP65

IP68
IP69K

Temperatura mediului -25 ... 85 °C
Indicatie pentru temperatura ambientala -10 - 40 °C atunci cand este montat prin intermediul gaurii strapunse
Temperatura de depozitare -25 ... 85 °C
Conformitatea PWIS VDMA24364-B2-L
Indicatie material conform RoHS

fara halogen
fara ester al acidului fosforic

Grad de contaminare 3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK 2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul invelisului cablului TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu gri
Materialul carcasei PC

TPE-U(PUR)
Culoare carcasa negru
Materialul piulitei de legatura Alama nichelata
Materialul etansarilor NBR
Materialul contactului electric Aliaj de cupru placat cu aur
Materialul bucsei filetate Alama nichelata


