
Rezistenta de franare 
CACR-LE2-6-W60
Cod: 8047913
Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie
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Absoarbe energia care este transmisa in circuitul intermediar pe 
durata franarii sau la excitatie externa.
Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 
2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

marime de fabricatie 60
pozitie instalare Convectie libera

vertical
orizontal

Performanta la 35% ED si 20°C 180 W
Putere nominala a rezistentei de franare 60 W
Valoarea rezistentei 6 Ohm
Aprobare c UL us - Recognized (OL)
Conformitatea PWIS VDMA24364-zona III
Tip de protectie IP65
Temperatura mediului 0 ... 50 °C
Greutate produs 140 g
tip fixare cu orificiu
Indicatie material conform RoHS


