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Fisa tehnica
Caracteristica valoare

Structura constructiva Limitarea cursei de deschidere
Clasa de rezistenta la coroziune KBK 3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS VDMA24364-B2-L
Instructiuni de utilizare Certificarea SIL pentru intregul ansamblu este invalidata atunci 

cand este utilizata valva cu scaun inclinat VZXA
Tip de protectie IP6X
Temperatura mediului -50 ... 100 °C
Temperatura de depozitare -10 ... 60 °C
pozitie instalare Oricare
Greutate produs 253 g
Indicatie material conform RoHS
Materialul etansarilor EPDM
Materialul piulitei otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul suruburilor otel inoxidabil aliaj inalt
Material - amortizor de soc otel aliaj inalt
Material - conector otel inoxidabil aliaj inalt


