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Fisa tehnica
Caracteristica valoare

tip fixare conector in unghi
Greutate produs 266 g
Clasa de rezistenta la coroziune KBK 0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS VDMA24364-B2-L
Aprobare c UL - Recognized (OL)
Indicatie material conform RoHS
Materialul carcasei Aluminiu turnat sub presiune
Conectare electrica 5 pini

Priza
codificat L
M12x1

Alimentare curent maxima 16 A
Alimentare cu tensiune Redirectionare sistem


