
Suport senzor 
SAMH-NC5-1 1/2"-Q
Cod: 8106928
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Fisa tehnica
Caracteristica valoare

Indicatie material conform RoHS
Temperatura mediului -25 ... 221 °F
marime de fabricatie 1 1/2"
Materialul montajului Aliaj din aluminiu forjat, eloxat
Materialul suruburilor otel galvanizat
Conformitatea PWIS VDMA24364-zona III


