
Suport 
CAFM-D4-Q
Cod: 8155226
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Fisa tehnica
Caracteristica valoare

Conformitatea PWIS VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare -30 ... 80 °C
Temperatura mediului -20 ... 55 °C
Greutate produs 105 g
tip fixare Insurubat strans
Indicatie material conform RoHS
Materialul suruburilor otel inoxidabil aliaj inalt


