
Штекерная розетка угловая 
PEV-1/4-A-WD
№ изделия: 161209

1 / 109.11.2023 – Объект, подлежащий уточнению – Festo SE & Co. KG

для реле давления.

Таблица данных

Характеристика Значение

Тип крепления со сквозным отверстием
Электрическое подключение 4-пин

Розетка разъема, угловая
Класс защиты IP65
Температура окружающей среды -40 ... 90 °C
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных 

веществ (RoHS)


