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1 / 109.11.2023 – Объект, подлежащий уточнению – Festo SE & Co. KG

Таблица данных

Характеристика Значение

Тип крепления С гайкой
Положение при сборке Любое
Вес продукта 27,6 g
Электрическое подключение 4-пин

Розетка разъема, прямая
Вворачиваемый терминал

Диапазон рабочего напряжения АС <= 125 V
Допустимая нагрузка по току 3 A
Резьбовое подключение кабеля Pg9
Поперечное сечение терминала 0,75 mm2
Класс защиты IP65

IP67
Температура окружающей среды -40 ... 85 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных 

веществ (RoHS)

Материал корпуса PA
Цвет корпуса Черный
материал накидной гайки Никелирование
Материал электрического контакта Бронза


