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1 / 109.11.2023 – Объект, подлежащий уточнению – Festo SE & Co. KG

Таблица данных

Характеристика Значение

Размер 25
Диапазон настройки угла поворота 0 ... 270 deg
Положение при сборке Любое
Точная настройка -6 deg
Классификация сопротивления коррозии CRC 1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды 0 ... 60 °C
Вес продукта 180 g
Тип крепления со сквозным отверстием
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных 

веществ (RoHS)

Материал упоров Легированная сталь, нержавеющая
Материал рычага Беррилиевая бронза, никелированная
Материал диска Алюминиевый сплав, анодированная


