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1 / 109.11.2023 – Объект, подлежащий уточнению – Festo SE & Co. KG

Таблица данных

Характеристика Значение

Ширина 47 mm
Высота 70 mm
Длина 231 mm
Положение при сборке Свободная конвенция
Рабочее напряжение 520/300 V
Входной ток 16 A
Линейная частота 50 ... 60 Hz
Авторизация ENEC

UL - Recognized (OL)
c UL - Recognized (OL)

PWIS conformity VDMA24364 zone III
Вес продукта 900 g
Тип крепления Монтажная плита, болтовая
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных 

веществ (RoHS)


