
Адаптивный захват 
DHAS-GF-120-U-BU
№ изделия: 3998959

1 / 109.11.2023 – Объект, подлежащий уточнению – Festo SE & Co. KG

Таблица данных

Характеристика Значение

Размер 120
Положение при сборке Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033 F1a
Безопасны для пищевых продуктов См. Дополнительную информацию о  материале
Температура окружающей среды 10 ... 50 °C
Вес продукта 29 g
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных 

веществ (RoHS)

Материал рычага прижима TPE-U(PU)


