
Гибкая соединительная муфта 
FK-1 1/2-12
№ изделия: 532710
Продукт будет снят с производства

1 / 109.05.2023 – Объект, подлежащий уточнению – Festo SE & Co. KG

для компенсации отклонения от среднего положения и углового 
отклонения, для монтажа на штоковой стороне цилиндра.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска 
альтернативных продуктов используйте Support Portal.

Таблица данных

Характеристика Значение

Размер 1 1/2-12 UNF-2B
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды -40 ... 150 °C
Вес продукта 5.800 g
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных 

веществ (RoHS)

Материал втулки Сталь
Гальванизирован

Материал корпуса Сталь
Гальванизирован

Материал штифта со сферической головкой Сталь с поверхностной закалкой
Материал сферической шайбы Сталь с поверхностной закалкой
Материал гайки Сталь

Гальванизирован


