
Штекерная розетка 
NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
№ изделия: 538999

1 / 109.11.2023 – Объект, подлежащий уточнению – Festo SE & Co. KG

для пневмоостровов.

Таблица данных

Характеристика Значение

Электрическое подключение 5-пин
Прямой штекер / клеммы с винтом

Допустимая нагрузка по току 3 A
Допустимый диаметр кабеля 6 ... 8 mm
Поперечное сечение терминала 0,75 mm2
Класс защиты IP67
Температура окружающей среды -40 ... 85 °C
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных 

веществ (RoHS)

Материал корпуса PA
Цвет корпуса Черный


