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Таблица данных

Характеристика Значение

Номинальное рабочее напряжение DC 24 V
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Класс защиты IP65

по IEC 60529
Тип крепления К стенке шкафа управлени M25
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных 

веществ (RoHS)

Положение при сборке Любое
Электрическое подключение -/17-пин/11-пин/9-пин

RJ45/разъем M25/терминал с зажимами/разъем Sub-D
Штекер/штекер/штекер/штекер

Ширина 67,2 mm
Высота 76,1 mm
Длина 26 mm


