
Монтаж 
SAMH-G3-Q
№ изделия: 553569

1 / 109.11.2023 – Объект, подлежащий уточнению – Festo SE & Co. KG

для вилочного светового барьера SOOF.

Таблица данных

Характеристика Значение

Проект для паза типа "ласточкин хвост"
Температура окружающей среды -10 ... 60 °C
Тип крепления со сквозным отверстием
Макс. момент затяжки 3 Nm
Вес продукта 10 g
Материал корпуса Алюминиевый сплав
Классификация сопротивления коррозии CRC 0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity VDMA24364-B2-L


