
Электрический интерфейс 
CECX-C-ET
№ изделия: 553856

1 / 101.04.2019 – Объект, подлежащий уточнению – Festo AG & Co. KG

Таблица данных

Характеристика Значение

Классификация сопротивления коррозии CRC 0 - Нет стойкости к коррозии
Авторизация c UL us - Listed (OL)
Замечания по материалу Содержит PWIS вещества

Соответствует директиве по ограничению использования опасных 
веществ (RoHS)

Потребляемая мощность на системной шине 0,5 W
Температура окружающей среды 5 ... 55 °C
Температура хранения -40 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха 10 - 95 %
Класс безопасности III
Вес продукта 23 g
Тест на нечувствительность к вибрации EN 60068-2-6 FC

5 - 9 Hz 3,5 mm
9 - 150 Hz 1g

Тест на нечувствительность к удару EN 60068-2-27 EA
15 г, 11 мс (половина синусоиды)

Отображение состояния Желтый светодиод = передача / прием
Зеленый светодиод = связь

Ethernet, соединительный разъем 8-пин
Ethernet, скорость передачи данных 10/100 Mbit/s
Ethernet, поддерживаемые протоколы TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP


