
Соединительный вал 
KSK-185-
№ изделия: 562523

1 / 109.11.2023 – Объект, подлежащий уточнению – Festo SE & Co. KG

Для синхронной параллельной работы линейных приводов EGC-TB 
и ELGA-TB

Примерное
представление

Таблица данных

Характеристика Значение

Размер 185
Номинальная длина 350 ... 2.000 mm
Положение при сборке горизонтально
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Относительная влажность воздуха 0 - 95 %
Температура окружающей среды -10 ... 60 °C
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных 

веществ (RoHS)


