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1 / 109.11.2023 – Объект, подлежащий уточнению – Festo SE & Co. KG

Подходит для перемещения тонких и очень хрупких заготовок

Таблица данных

Характеристика Значение

Положение при сборке Любое
Положение штуцера Сверху/сбоку
Диаметр захвата 140 mm
Рабочее давление 0 ... 6 bar
Номинальное рабочее давление 1 bar
Потребление воздуха при номинальном рабочем давлении 110 l/min
Рабочая среда Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде Операция смазывания невозможна
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды 0 ... 60 °C
Температура окружающей среды 0 ... 60 °C
Уровень шума при номинальном рабочем давлении 65 dB(A)

78 dB(A)
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении 7 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении 1 N
Тип крепления с внутренней резьбой
Пневматическое присоединение G1/8
альтернативные соединения G1/8
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных 

веществ (RoHS)

Материал корпуса Алюминиевый сплав
Анодированный

Материал разделителя POM
Вес продукта 348 g


