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Таблица данных

Характеристика Значение

Макс. количество распределителей 4
Макс. кол-во электромагнитных катушек 4
Номинальный ток обрыва на катушку 80 мА до 25 мс
Номинальный ток с уменьшением тока 25 мА после 25 мс
Классификация сопротивления коррозии CRC 1 - Низкая стойкость к коррозии

(встроенные)
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта 30 g
Материал корпуса POM
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных 

веществ (RoHS)


