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Таблица данных

Характеристика Значение

Положение при сборке Любое
Тип конструкции Without sensors
Инструкции по эксплуатации The SIL certification for the entire product is invalidated when used 

with angle seat valve VZXA.

Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных 
веществ (RoHS)

Температура окружающей среды -20 ... 60 °C
Температура хранения -10 ... 60 °C
Вес продукта 118 g
Материал уплотнений EPDM
Материал корпуса Алюминий

PA с армированием
Класс защиты IP65

IP67
Классификация сопротивления коррозии CRC 2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity VDMA24364 zone III


