
Клапан 
VOFC-L-M52-M-N14-FN
№ изделия: 8122931

1 / 109.11.2023 – Объект, подлежащий уточнению – Festo SE & Co. KG

Таблица данных

Характеристика Значение

Operating pressure MPa 0,25 ... 0,8 MPa
Рабочее давление 2,5 ... 8 bar
Класс защиты IP65
Safety Integrity Level (SIL) Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand)

Изделие может использоваться в SRP/CS вплоть до SIL 2 низкие 
требования

Классификация сопротивления коррозии CRC 4 - Очень высокая стойкост ьк коррозии
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Замечания по материалу Соответствует директиве по ограничению использования опасных 

веществ (RoHS)


