
Prírubové upevnenie 
CRFV-40
 číslo dielca: 161859
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koróziovzdorné,
pre valec CRDSW, CRDG.

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Velkosť 40
montážna poloha ľubovolný
Trieda odolnosti proti korózii KBK 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033 F1a
Hmotnosť výrobku 191 g
Materiálový údaj zhoda s RoHS
Materiál upevnenia vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál skrutiek vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ


