
Spájkovaná objímka 
PCBC-A-10
 číslo dielca: 197261

1 / 109.11.2023 – Zmeny vyhradené – Festo SE & Co. KG

pre pripájacie a batériové bloky MHA1-P...-PI a MHP1-P...-PI
Objem dodávky 10 Ks

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Typ upevnenia s pájkovaciou podložkou
montážna poloha ľubovolný
Hmotnosť výrobku 5 g
veľkosť zväzku 10
Elektrická prípojka 2-pólový
Spôsob ochrany IP40
Teplota okolia -40 ... 115 °C
LABS - konformita VDMA24364-B2-L
Materiál telesa PA


