
Elektromagnetický ventil 
MCH-3-1/4
 číslo dielca: 2200
Výbehový typ
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Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite 
portál podpory.

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Funkcia ventilu 3/2 zatvorený monostabilný
Typ ovládania elektrický
Pracovný tlak 1 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie Tanierová podložka
spôsob návratnosti mechanická pružina
Princíp tesnenia mäkký
Druh riadenia predregulovaný
Smer prúdenia nereverzibilný
Pneumatická prípojka 1 G1/4
Pneumatická prípojka 2 G1/4
Pneumatická prípojka 3 G1/4
Materiálový údaj zhoda s RoHS


