
Závitová spojka ochrannej hadice 
MKGV-36-M40
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údajový list

charakteristický znak Hodnota

montážna poloha ľubovolný
veľkosť zväzku 100
Trieda odolnosti proti korózii KBK 2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany IP54
Teplota okolia -40 ... 100 °C
Typ upevnenia s vonkajším závitom
Materiálový údaj zhoda s RoHS
Materiál spojky PA


