
Elektromagnetický ventil 
JMF-4-1/8
 číslo dielca: 4556
Výbehový typ

1 / 103.11.2021 – Zmeny vyhradené – Festo SE & Co. KG

s ručným pomocným ovládaním.
Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite 
portál podpory.

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Funkcia ventilu 4/2 bistabilný
Typ ovládania elektrický
Pracovný tlak 2 ... 8 bar
Druh riadenia predregulovaný
Smer prúdenia nereverzibilný
Pneumatická prípojka 1 G1/8
Pneumatická prípojka 2 G1/8
Pneumatická prípojka 3 G1/8
Pneumatická prípojka 4 G1/8
Pneumatická prípojka 5 G1/8
Materiál tesnení NBR


