
Pneumatický ventil 
VL-5/4-1/4
 číslo dielca: 4574
Výbehový typ
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Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite 
portál podpory.

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Funkcia ventilu 5/4 v kľudovej polohe zatvorený
Pracovný tlak Mpa 0 ... 1 MPa
Pracovný tlak 0 ... 10 bar
Teplota okolia -10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku 800 g
Pneumatická prípojka 1 G1/4
Pneumatická prípojka 2 G1/4
Pneumatická prípojka 3 G1/4
Pneumatická prípojka 4 G1/4
Pneumatická prípojka 5 G1/4


